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DAIKIN Luft-Luft-Wärmepumpen als Sky Air Systeme 
sind förderfähig im Rahmen der BEG-Förderung 
(Bundesförderung für effiziente Gebäude). 

Förderung von DAIKIN Wärmepumpen

	› Produktkombinationen: Nur die von DAIKIN freigegebenen Kombinationen erfüllen die 
technischen Mindestanfoderungen für Luft-Luft Wärmepumpen im Rahmen der BEG

	› Die Förderbedingungen erreichen nur Innen – und Außengerätekombinationen die ab 
dem Jahr 2024 bestellt wurden

	› Optionales Zubehör: Zusätzliche Optionen müssen installiert und eingerichtet werden, 
um die Förderbedingungen zu erfüllen

	› BEG-Förderanforderungen: Beachten Sie die allgemeinen BEG-Förderanforderungen, 
um zu überprüfen ob Ihr Bauvorhaben einen Anspruch auf die Förderung hat.

	› Verantwortung für Anträge: Die Verantwortung für Förderanträge oder deren 
Bearbeitung liegt nicht bei DAIKIN 

In der untenstehenden Tabelle finden Sie eine detaillierte Liste aller zulässigen Kombinationen der 
Innen- und Außengeräte. Es gibt zwei Tabellen, die erste enthält Geräte mit einer Heizleistung von 
mehr als 12 kW und die zweite enthält Geräte unter 12 kW.

Bitte stellen Sie sicher, dass der Produktcode auf Ihren Geräten mit dem in der unteren Tabelle 
übereinstimmt.

Wichtige Informationen

Um die technischen Mindestanforderungen zu erfüllen, sind nur spezifische 
Kombinationen von Innen- und Außengeräten förderfähig, welche mit optionalen 
Zubehör eingerichtet werden müssen.

	› Die Datenaufzeichnung und -visualisierung der Energiewerte erfolgt über die DAIKIN 
Onecta App (Online-Controller optional BRP069C81 / BRP069C82). Eine Registrierung 
in der App ist erforderlich.

	› Die Netzdienlichkeit (EnWG §14a) wird durch die Zusatzplatine (abhängig vom 
Außengerät) SB.KRP58M51(RZA-D) oder SB.KRP58M52 (RZAG + RZASG) ) gewährleistet.

	› Eine dauerhafte Internetverbindung ist notwendig

Alle hier genannten Optionen sind notwendig und müssen installiert werden, um die 
Förderbedingungen zu erfüllen.

Eine detaillierte Liste, mit allen verfügbaren förderfähigen Kombinationen (Innen- und 
Außengeräte), finden Sie im Absatz „Liste der förderfähigen Geräte“.
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Sky-Air Geräte größer 12 kW

Außengerät Bezeichnung Innengerät(e) Bezeichnung Eta_sh Type

RZAG125N2V1B oder
RZAG125N7V1B

FCAG125BVEB 171% Pair

FHA125AVEB(8/9) 165% Pair

FUA125AVEB9 167% Pair

FVA125AMVEB 163% Pair

FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9+ FBA35A2VEB9+ FBA35A2VEB9 231% Double Twin

FBA50A2VEB9 + FBA50A2VEB9+ FBA50A2VEB9 187% Triple

FCAG35BVEB + FCAG35BVEB + FCAG35BVEB + FCAG35BVEB 208,6% Double Twin

FCAG50BVEB + FCAG50BVEB + FCAG50BVEB 190,2% Triple

FCAG60BVEB + FCAG60BVEB 163,8% Twin

FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 167% Double Twin

FFA50A2VEB9 + FFA50A2VEB9 + FFA50A2VEB9 153,8% Triple

FFA60A2VEB9 + FFA60A2VEB9 153% Twin

FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 199% Double Twin

FHA50AVEB98 + FHA50AVEB98 + FHA50AVEB98 192,6% Triple

FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 174,2% Double Twin

FDXM50F3V1B9 + FDXM50F3V1B9 + FDXM50F3V1B9 164,6% Triple

FDXM60F3V1B9 + FDXM60F3V1B9 153% Twin

FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 174,2% Double Twin

FNA50A2VEB9 + FNA50A2VEB9 + FNA50A2VEB9 166,2% Triple

FNA60A2VEB9 + FNA60A2VEB9 153% Twin

FBA60A2VEB9 + FBA60A2VEB9 169,4% Twin

RZAG125N2Y1B oder
RZAG125N7Y1B

FCAG125BVEB 171% Pair

FHA125AVEB(8/9) 165% Pair

FUA125AVEB9 167% Pair

FVA125AMVEB 163% Pair

FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9 231% Double Twin

FBA50A2VEB9 + FBA50A2VEB9 + FBA50A2VEB9 187% Triple

FCAG35BVEB + FCAG35BVEB + FCAG35BVEB + FCAG35BVEB 208,6% Double Twin

FCAG50BVEB + FCAG50BVEB + FCAG50BVEB 190,2% Triple

FCAG60BVEB + FCAG60BVEB 163,8% Twin

FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 167% Double Twin

FFA50A2VEB9 + FFA50A2VEB9 + FFA50A2VEB9 153,8% Triple

FFA60A2VEB9 + FFA60A2VEB9 153% Twin

FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 199% Double Twin

FHA50AVEB98 + FHA50AVEB98 + FHA50AVEB98 192,6% Triple

FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 174,2% Double Twin

FDXM50F3V1B9 + FDXM50F3V1B9 + FDXM50F3V1B9 164,6 Triple

FDXM60F3V1B9 + FDXM60F3V1B9 153% Twin

FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 174,2% Double Twin

FNA50A2VEB9 + FNA50A2VEB9 + FNA50A2VEB9 166,2% Triple

FNA60A2VEB9 + FNA60A2VEB9 153% Twin

FBA60A2VEB9 + FBA60A2VEB9 169,4% Twin

Erforderliche Schritte bei der Geräteauswahl

Für Luft-Luft Wärmepumpen größer 12kW

1) Außengerät + Optionen aus der obigen Liste auswählen 
2) Antrag zur Förderung stellen und gewähltes Außengerät in der Liste der förderfähigen Luft-Luft Wärmepumpen auswählen. 
3) Nach Erhalt des Zuwendungsbescheides, Anlage inkl. der Optionen vom Fachbetrieb installieren und einrichten lassen 
4) Der Fachbetrieb bestätigt nach erfolgter Installation die BEG konforme Ausführung.
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Außengerät Bezeichnung Innengerät(e) Bezeichnung Eta_sh Type

RZAG140N2V1B oder
RZAG140N7V1B

FCAG140BVEB 171% Pair

FHA140AVEB(8/9) 169% Pair

FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9 168,6% Double Twin

FBA50A2VEB9 + FBA50A2VEB9 + FBA50A9 186,6% Triple

FBA71A2VEB9 + FBA71A2VEB9 164,2% Twin

FCAG35BVEB + FCAG35BVEB + FCAG35BVEB + FCAG35BVEB 162,6% Double Twin

FCAG50BVEB + FCAG50BVEB + FCAG50BVEB 191,8% Triple

FCAG71BVEB + FCAG71BVEB 179,4% Twin

FCAHG71HVEB + FCAHG71HVEB 198,2% Twin

FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 169,4% Double Twin

FFA50A2VEB9 + FFA50A2VEB9 + FFA50A2VEB9 154,6% Triple

FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 195% Double Twin

FHA50AVEB98 + FHA50AVEB98 + FHA50AVEB98 188,6% Triple

FHA71AVEB9 + FHA71AVEB9 182,6% Twin

FUA71AVEB9 + FUA71AVEB9 188,2% Twin

FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 173% Double Twin

FDXM50F3V1B9 + FDXM50F3V1B9 + FDXM50F3V1B9 164,6% Triple

FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 173% Double Twin

FVA71AMVEB + FVA71AMVEB 171,8% Twin

FAA71BUV1B + FAA71BUV1B 171,8% Twin

RZAG140N2Y1B oder
RZAG140N7Y1B

FHA140AVEB(8/9) 169% Pair

FCAG140BVEB 171% Pair

FCAHG140HVEB 175% Pair

FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9 168,6% Double Twin

FBA50A2VEB9 + FBA50A2VEB9 + FBA50A2VEB9 186,6% Triple

FBA71A2VEB9 + FBA71A2VEB9 164,2% Twin

FCAG35BVEB + FCAG35BVEB + FCAG35BVEB + FCAG35BVEB 162,6% Double Twin

FCAG50BVEB + FCAG50BVEB + FCAG50BVEB 191,8% Triple

FCAG71BVEB + FCAG71BVEB 179,4% Twin

FCAHG71HVEB + FCAHG71HVEB 198,2% Twin

FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 169,4% Double Twin

FFA50A2VEB9 + FFA50A2VEB9 + FFA50A2VEB9 154,6% Triple

FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 195% Double Twin

FHA50AVEB98 + FHA50AVEB98 + FHA50AVEB98 188,6% Triple

FHA71AVEB9 + FHA71AVEB9 182,6% Twin

FUA71AVEB9 + FUA71AVEB9 188,2% Twin

FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 173% Double Twin

FDXM50F3V1B9 + FDXM50F3V1B9 + 	 FDXM50F3V1B9 164,6% Triple

FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 173% Double Twin

FVA71AMVEB + FVA71AMVEB 171,8% Twin

FAA71BUV1B + FAA71BUV1B 177,8% Twin

Erforderliche Schritte bei der Geräteauswahl

Für Luft-Luft Wärmepumpen größer 12kW

1) Außengerät + Optionen aus der obigen Liste auswählen 
2) Antrag zur Förderung stellen und gewähltes Außengerät in der Liste der förderfähigen Luft-Luft Wärmepumpen auswählen. 
3) Nach Erhalt des Zuwendungsbescheides, Anlage inkl. der Optionen vom Fachbetrieb installieren und einrichten lassen 
4) Der Fachbetrieb bestätigt nach erfolgter Installation die BEG konforme Ausführung.

Sky-Air Geräte größer 12 kW
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Außengerät Bezeichnung Innengerät(e) Bezeichnung Eta_sh Type

RZASG125M7V1B FCAG125BVEB 159% Pair

FHA125AVEB(8/9) 150% Pair

FUA125AVEB9 151% Pair

FCAG35BVEB + FCAG35BVEB + FCAG35BVEB + FCAG35BVEB 183% Double Twin

FCAG50BVEB + FCAG50BVEB + FCAG50BVEB 180,6% Triple

FCAG60BVEB + FCAG60BVEB 169% Twin

FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 170,6% Double Twin

FFA50A2VEB9 + FFA50A2VEB9 + FFA50A2VEB9 172,6% Triple

FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 172,6% Double Twin

FNA50A2VEB9 + FNA50A2VEB9 + FNA50A2VEB9 174,2% Triple

FNA60A2VEB9 + FNA60A2VEB9 159,8% Twin

FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 172,6% Double Twin

FDXM50F3V1B9 + FDXM50F3V1B9 + 	 FDXM50F3V1B9 173,8% Triple

FDXM60F3V1B9 + FDXM60F3V1B9 159,8% Twin

FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9 200,6% Double Twin

FBA50A2VEB9 + FBA50A2VEB9 + FBA50A2VEB9 179,8% Triple

FBA60A2VEB9 + FBA60A2VEB9 167,4% Twin

FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 187% Double Twin

FHA50AVEB98 + FHA50AVEB98 + FHA50AVEB98 185,4% Triple

FHA60AVEB98 + FHA60AVEB98 166,2% Twin

RZASG125M7Y1B FCAG125BVEB 159% Pair

FHA125AVEB(8/9) 150% Pair

FUA125AVEB9 151% Pair

FCAG35BVEB + FCAG35BVEB + FCAG35BVEB + FCAG35BVEB 183% Double Twin

FCAG50BVEB + FCAG50BVEB + FCAG50BVEB 180,6% Triple

FCAG60BVEB + FCAG60BVEB 169% Twin

FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 170,6 Double Twin

FFA50A2VEB9 + FFA50A2VEB9 + FFA50A2VEB9 172,6% Triple

FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 172,6% Double Twin

FNA50A2VEB9 + FNA50A2VEB9 + FNA50A2VEB9 174,2% Triple

FNA60A2VEB9 + FNA60A2VEB9 159,8% Twin

FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 172,6% Double Twin

FDXM50F3V1B9 + FDXM50F3V1B9 + FDXM50F3V1B9 173,8% Triple

FDXM60F3V1B9 + FDXM60F3V1B9 159,8% Twin

FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9 200,6% Double Twin

FBA50A2VEB9 + FBA50A2VEB9 + FBA50A2VEB9 179,8% Triple

FBA60A2VEB9 + FBA60A2VEB9 167,4% Twin

FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 167,4 Double Twin

FHA50AVEB98 +FHA50AVEB98 + FHA50AVEB98 187% Triple

FHA60AVEB98 + FHA60AVEB98 185,4% Twin

Sky-Air Geräte größer 12 kW

Erforderliche Schritte bei der Geräteauswahl

Für Luft-Luft Wärmepumpen größer 12kW

1) Außengerät + Optionen aus der obigen Liste auswählen 
2) Antrag zur Förderung stellen und gewähltes Außengerät in der Liste der förderfähigen Luft-Luft Wärmepumpen auswählen. 
3) Nach Erhalt des Zuwendungsbescheides, Anlage inkl. der Optionen vom Fachbetrieb installieren und einrichten lassen 
4) Der Fachbetrieb bestätigt nach erfolgter Installation die BEG konforme Ausführung.
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Außengerät Bezeichnung Innengerät(e) Bezeichnung Eta_sh Type

RZASG140M7V1B FCAG140BVEB 169% Pair

RZASG140M7Y1B FCAG140BVEB 169% Pair

FCAG35BVEB + FCAG35BVEB + FCAG35BVEB + FCAG35BVEB 216,6% Double Twin

FCAG50BVEB + FCAG50BVEB + FCAG50BVEB 187% Triple

FCAG71BVEB + FCAG71BVEB 191% Twin

FUA71AVEB9 197% Twin

FAA71BUV1B 178,2% Twin

FVA71AMVEB 174,2% Twin

FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 + FFA35A2VEB9 188,6% Double Twin

FFA50A2VEB9 + FFA50A2VEB9 + FFA50A2VEB9 169,4% Triple

FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 + FNA35A2VEB9 179,8% Double Twin

FNA50A2VEB9 + FNA50A2VEB9 + FNA50A2VEB9 179,4% Triple

FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 + FDXM35F3V1B9 179,8% Double Twin

FDXM50F3V1B9 + FDXM50F3V1B9 + FDXM50F3V1B9 179,4% Triple

FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9 + FBA35A2VEB9 221,8% Double Twin

FBA50A2VEB9 + FBA50A2VEB9 + FBA50A2VEB9 189,8% Triple

FBA71A2VEB9 + FBA71A2VEB9 177,4% Twin

FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 + FHA35AVEB98 202,2% Double Twin

FHA50AVEB98 + FHA50AVEB98 + FHA50AVEB98 192,6% Triple

FHA71AVEB9 + FHA71AVEB9 186,6% Twin

RZA200D7Y1B FBA50A2VEB9 + FBA50A2VEB9 + FBA50A2VEB9 + FBA50A2VEB9 165% Double Twin

FUA71AVEB9 + FUA71AVEB9 + FUA71AVEB9 163% Triple

FUA100AVEB9 + FUA100AVEB9 161% Twin

FBA71A2VEB9 + FBA71A2VEB9 + FBA71A2VEB9 161% Triple

FBA100A2VEB + FBA100A2VEB 161% Twin

FCAG100BVEB + FCAG100BVEB 161% Twin

FCAG71BVEB + FCAG71BVEB + FCAG71BVEB 161% Triple

FCAG50BVEB + FCAG50BVEB + FCAG50BVEB + FCAG50BVEB 161% Double Twin

FFA60A2VEB9 + FFA60A2VEB9 + FFA60A2VEB9 161% Triple

FHA100AVEB8 + FHA100AVEB8 161% Twin

FBA60A2VEB9 + FBA60A2VEB9 + FBA60A2VEB9 161% Triple

FDXM50F3V1B9 + FDXM50F3V1B9 + FDXM50F3V1B9 + FDXM50F3V1B9 154% Double Twin

FFA50A2VEB9 + FFA50A2VEB9 + FFA50A2VEB9 + FFA50A2VEB9 153% Double Twin

FDXM60F3V1B9 + FDXM60F3V1B9 + FDXM60F3V1B9 153% Triple

FNA60A2VEB9 + FNA60A2VEB9 + FNA60A2VEB9 153% Triple

FVA71AMVEB + FVA71AMVEB + FVA71AMVEB 153% Triple

FHA50AVEB98 + FHA50AVEB98 + FHA50AVEB98 + FHA50AVEB98 153% Double Twin

FHA71AVEB9 + FHA71AVEB9 + FHA71AVEB9 151% Triple

FCAG60BVEB + FCAG60BVEB + FCAG60BVEB 151% Triple

FNA50A2VEB9 + FNA50A2VEB9 + FNA50A2VEB9 + FNA50A2VEB9 149,8%

Sky-Air Geräte größer 12 kW

Erforderliche Schritte bei der Geräteauswahl

Für Luft-Luft Wärmepumpen größer 12kW

1) Außengerät + Optionen aus der obigen Liste auswählen 
2) Antrag zur Förderung stellen und gewähltes Außengerät in der Liste der förderfähigen Luft-Luft Wärmepumpen auswählen. 
3) Nach Erhalt des Zuwendungsbescheides, Anlage inkl. der Optionen vom Fachbetrieb installieren und einrichten lassen 
4) Der Fachbetrieb bestätigt nach erfolgter Installation die BEG konforme Ausführung.
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Außengerät Bezeichnung Innengerät(e) Bezeichnung Eta_sh Type

RZA250D7Y1B FHA125AVEB(8/9) + FHA125AVEB(8/9) 161% Twin

FUA125AVEB9 + FUA125AVEB9 161% Twin

FCAG125BVEB + FCAG125BVEB 161% Twin

FHA60AVEB98 + FHA60AVEB98 + FHA60AVEB98 + FHA60AVEB98 161% Double Twin

FCAG60BVEB + FCAG60BVEB + FCAG60BVEB + FCAG60BVEB 161% Double Twin

FFA60A2VEB9 + FFA60A2VEB9 + FFA60A2VEB9 + FFA60A2VEB9 161% Double Twin

FBA60A2VEB9 + FBA60A2VEB9 + FBA60A2VEB9 + FBA60A2VEB9 170,2% Double Twin

FBA125A2VEB + FBA125A2VEB 161% Twin

FDA125A5VEB + FDA125A5VEB 151,4% Twin

FDXM60F3V1B9 + FDXM60F3V1B9 + FDXM60F3V1B9 + FDXM60F3V1B9 153% Double Twin

FNA60A2VEB9 + FNA60A2VEB9 + FNA60A2VEB9 + FNA60A2VEB9 153% Double Twin

FVA125AMVEB + FVA125AMVEB 153% Twin

Sky-Air Geräte größer 12 kW

Erforderliche Schritte bei der Geräteauswahl

Für Luft-Luft Wärmepumpen größer 12kW

1) Außengerät + Optionen aus der obigen Liste auswählen 
2) Antrag zur Förderung stellen und gewähltes Außengerät in der Liste der förderfähigen Luft-Luft Wärmepumpen auswählen. 
3) Nach Erhalt des Zuwendungsbescheides, Anlage inkl. der Optionen vom Fachbetrieb installieren und einrichten lassen 
4) Der Fachbetrieb bestätigt nach erfolgter Installation die BEG konforme Ausführung.

Sky-Air Geräte kleiner 12 kW

Außengerät Bezeichnung Innengerät(e) Bezeichnung Eta_sh Type

RZAG100N2V1B oder
RZAG100N7V1B

FHA100AVEB8 181.4% Pair

FCAHG100HVEB 187% Pair

RZAG100N2Y1B oder
RZAG100N7Y1B

FHA100AVEB8 181.4% Pair

FCAHG100HVEB 187% Pair

RZAG71N2V1B oder
RZAG71N7V1B

FCAHG71HVEB 181.4% Pair



Erforderliche Schritte bei der Geräteauswahl

 
Für Luft-Luft Wärmepumpen kleiner 12kW

1) Außengerät + Innengerät + Optionen aus der obigen Liste auswählen

2) Bei der Antragsstellung muss ein Energielabel hochgeladen werden. Dieses muss unter Lot 10 | Daikin mit der vollständigen Typenbezeichnung  
    erstellt werden. Die gewählte Kombination muss eine min. Energieeffizienz im Heizbetrieb von A++ (Mitteleuropäische Klimazone) erreichen. 
    Abweichende Kombinationen der DAIKIN Liste sind nicht förderfähig, auch wenn diese A++ erreichen. Es muss sich um ein zertifiziertes und  
    gelistetes Außengerät handeln, ansonsten besteht kein Anspruch auf die Förderung.

3) Antrag zur Förderung stellen und gewähltes Außengerät in der Liste der Liste der förderfähigen Luft-Luft Wärmepumpen auswählen.

4) Nach Erhalt des Zuwendungsbescheid, Anlage inkl. der Optionen vom Fachbetrieb installieren und einrichten lassen.

5) Der Fachbetrieb bestätigt nach erfolgter Installation die BEG konforme Ausführung.

DAIKIN Airconditioning Germany GmbH

Inselkammerstraße 2 · 82008 Unterhaching

Infotelefon: 0800 · 20 40 999

info@daikin.de · www.daikin.de

Liste der förderfähigen Kombinationen Sky-Air 03/ 2026  

Änderungen vorbehalten  ·  © 2026 DAIKIN

Förderung für DAIKIN Wärmepumpen – Kombinationen  
(Innen- und Außengerät) nach den Voraussetzungen des  
BEG ab 01.01.2023

Produktkombinationen (Innengerät und Außengerät)

Auf der Homepage der KfW sind nur Außengeräte gelistet. Die zu diesen Außengeräten passenden, förderfähgen Kombinationen (Innen- und 
Außengeräte) inklusive dem für die Förderung notwendigen Zubehör sind auf www.daikin.de/foerderung zu finden – davon abweichende 
Kombinationen sind nicht förderfähig. Darüber hinaus müssen die DAIKIN Innen- und Außengerätkombinationen ab dem Jahr 2024 erworben 
worden sein.

BEG – Fördervoraussetzungen allgemein

Beachten Sie stets die BEG–Fördervoraussetzungen, um zu überprüfen, ob Ihr Bauvorhaben generell einen Anspruch auf Förderung hat. Aktuelle 
Details finden Sie auf der Homepage der KfW (www.kfw.de).

Verantwortung für die Anträge

Die Verantwortung für die Förderanträge, insbesondere deren Bearbeitung und Erfolg, liegt beim Antragsteller selbst und nicht bei DAIKIN. 
DAIKIN übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass eine uneingeschränkte Förderfähigkeit der Kombinationen gegeben ist.


