
A legjobb ár-érték arányú Daikin Multi-split

	J Kiváló hatékonyság: A Sensira Multi szezonális hatékonysága hűtésben akár 
A+++ , fűtésben A++ a legmodernebb technológiának és  
a beépített intelligens funkcióknak köszönhetően.

	J A legjobb ár-érték arány: A Sensira Multi a Daikin prémium minőségét és 
magas szintű funkcionalitását kínálja vonzó áron - akár 3 beltéri egység is 
csatlakoztatható 1 kültéri egységhez.

	J Minden beltéri egység külön-külön szabályozható: A kültéri egységek 
SWING kompresszorral vannak felszerelve, amely híres az alacsony 
zajszintjéről és a kiemelkedően magas energiahatékonyságáról.

Jellemzők és funkciók

Röviden

akár akár

Matt fehér 

* Érvényes a 3,5kW-os berendezésekre  
hűtési üzemmódban. 

2MXF-A / 3MXF-A

MULTI-SPLIT KLÍMA

Daikin Sensira Multi

Fűtés

Hűtés

Funkciók:

Ma: 286 mm
Szé: 770 mm
Mé: 225 mm

Méretek:

Energiacímkék:

Hangnyomásszint:*

beltéri egység 
csendes: 20 dBA
alacsony: 26 dBA
kültéri egység
46-48 dBA

Elérhető színek:
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Függőleges automatikus 
légterelés
A terelőlapátok függőleges irányú 
mozgása révén eloszlatja a kívánt 
mennyiségű és hőmérsékletű levegőt  
a helyiségben.

Légszűrő
Könnyedén eltávolítja a levegőben 
lebegő részecskéket, biztosítva a tiszta 
és friss beltéri levegőt.
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Szárító program
Úgy csökkenti a páratartalmat  
a szobában, hogy ez nem befolyásolja  
a hőmérsékletet

Nagyteljesítményű üzemmód
Ezzel a funkcióval hűtheti le vagy 
fűtheti fel a helyiséget a lehető 
legrövidebb idő alatt. Amint elérte a 
beállított hőmérsékletet, a készülék 
automatikusan visszavált normál 
üzemmódba.
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Daikin Hungary Kft.
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Daikin products are distributed by:Daikin products are distributed by:Daikin products are distributed by:A Daikin termékek forgalmazója:

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH vállalatot bármire is kötelező ajánlatnak. 

A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom teljessége, pontossága, 

megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy 

vélelmezett garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH 

kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle a legtágabb értelemben vett olyan közvetlen vagy közvetett kárért, ami a jelen kiadvány használatából és/vagy 

értelmezéséből ered vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.
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Fenntartjuk a jogot az esetleges változásokra, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékhűtők (LCP), a légkezelő 
egységek (AHU) és a fan-coil egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az 
Eurovent tanusítási programban. Ellenőrizze online a tanusítvanyok érvényességét:  
www.eurovent-certification.com vagy www.certiflash.com

Onecta Applikáció:  
Szabályozd klímádat bárhonnan, bármikor!

Egy alkalmazásból akár több ingatlan különböző helyiségei is szabályozhatók,  
és még az energiafogyasztásodat is nyomonkövetheted.
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Kültéri egység 2MXF40A 2MXF50A 3MXF52A9 3MXF68A9
Méretek Egység Ma.xSzé.xMé. mm 550x765x285 734x958x340
Súly Egység kg 36 41 57 62

Hang telj. szint Hűtés dBA 60 59 61

Hangnyomásszint
Hűtés Névl./Magas dBA -/46 -/48 46/- 48/-
Fűtés Névl./Magas dBA -/48 -/50 47/- 48/-

Működési tartomány
Hűtés Környezeti Min.~Max. °CDB -10~46

Fűtés Környezeti Min.~Max. °CDB -15~18

Hűtőközeg

Típus R-32

GWP 675

Töltet kg/TCO2Eq 0.88/0.60 1.15/0.78 1.80/1.22 2.00/1.35

Csőcsatlakozások

Folyadék OD mm 6.35

Gáz OD mm 9.5

Csőhossz
K.E. - B.E. Max. m 20 (1) 25 (1)
Rendszer Töltet nélkül m 20 30 

Kiegészítő hűtőközeg-töltet kg/m 0,02  (20 m-nél hosszabb csővezeték esetén) 0,02 (30 m-nél hosszabb csővezeték esetén)
Szintkülönbség B.E. - K.E. Max. m 15

Tápegység Fázis / frekvencia / feszültség Hz/V 1~/50/220-230-240

Áram - 50Hz Biztosíték mérete (MFA) A 16 20

(1) Egy helyiséghez. Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

Beltéri egységek Modellkód CTXF20F CTXF25F CTXF35F Ajánlott bruttó
fogyasztói ár

Kültéri egységek

2MXF40A •• •• •• 564 900 Ft

2MXF50A •• •• •• 690 900 Ft

3MXF52A9 •• •• •• 764 900 Ft 

3MXF68A9 •• •• •• 981 900 Ft

119 900 Ft 126 900 Ft 134 900 Ft

CTXF-F

2MXF-A

Onecta app

Energiatakarékosság
készenléti módban


